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 GEN 14  5.3  20

Articoli aggiuntivi:

CAVI ELETTRICI PER VEICOLI FLRY

Versione: montato su rotolo per sistema ORSY® 10
sezione [mm2] 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0
Ø esterno [mm] 1,25 1,50 1,80 2,00 2,30 2,90 3,50
colore Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
nero 0770 035 0770 050 0770 075 0770 10 0770 100 0770 105 0770 110
rosso 0770 035 1 0770 050 1 0770 075 1 0770 090 1 0770 101 0770 106 0770 110 0
blu 0770 035 2 0770 050 2 0770 075 2 0770 090 2 0770 102 0770 107 –
giallo 0770 035 3 0770 050 3 0770 075 3 0770 090 3 0770 103 0770 108 0770 110 00
verde 0770 035 4 0770 050 4 0770 075 4 0770 090 4 0770 104 0770 109 –
grigio 0770 035 5 0770 050 5 0770 075 41 0770 091 1 0770 104 1 0770 109 1 –
bianco 0770 035 42 0770 050 42 0770 075 42 0770 091 0 0770 104 2 0770 109 2 –
marrone 0770 035 9 0770 050 9 0770 075 9 0770 090 9 0770 104 0 0770 109 9 0770 110 9
viola 0770 035 7 0770 050 7 0770 075 43 0770 090 7 0770 102 0 0770 107 0 –
nero - rosso 0770 035 55 0770 050 55 0770 075 49 0770 090 55 0770 104 55 – –
nero - giallo 0770 035 65 0770 050 65 0770 075 93 0770 090 65 0770 104 65 – –
nero - verde – – 0770 075 50 0770 090 56 0770 104 56 – –
nero - bianco 0770 035 54 0770 050 54 0770 075 48 0770 090 54 0770 104 54 – –
rosso - blu – – 0770 075 91 0770 090 91 0770 104 91 – –
rosso - giallo 0770 035 51 0770 050 51 0770 075 45 0770 090 51 0770 104 51 – –
rosso - grigio – – 0770 075 70 0770 090 70 0770 104 70 – –
rosso - bianco 0770 035 69 0770 050 69 0770 075 69 0770 090 69 0770 104 69 – –
blu - nero – – 0770 075 61 0770 091 2 0770 104 61 – –
blu - rosso 0770 035 60 0770 050 60 0770 075 60 0770 090 60 0770 104 60 – –
blu - verde – – 0770 075 94 0770 090 59 0770 104 59 – –
blu - bianco 0770 035 58 0770 050 58 0770 075 58 0770 090 58 0770 104 58 – –
giallo - blu – – 0770 075 571 0770 090 571 0770 104 571 – –
giallo - verde 0770 035 57 0770 050 57 0770 075 51 0770 091 6 0770 104 57 – –
verde - rosso – – 0770 075 72 0770 090 72 0770 104 72 – –
verde - giallo 0770 035 73 0770 050 73 0770 075 5 0770 090 5 0770 104 73 0770 109 90 –
grigio - nero – – 0770 075 47 0770 091 3 0770 104 53 – –
grigio - rosso 0770 035 52 0770 050 52 0770 075 46 0770 091 4 0770 104 52 – –
grigio - verde – – 0770 075 95 0770 091 5 0770 104 71 – –
bianco - rosso 0770 035 573 0770 050 573 0770 075 573 0770 090 573 0770 104 573 0770 109 92 –
marrone - bianco – – 0770 075 92 0770 090 76 0770 104 76 – –
viola - nero – – 0770 075 62 0770 090 62 0770 104 62 – –

•	conforme DIN/ISO 6722
•	 isolamento in PVC
•	 tensione: U  =  50 V (AC), 		

U – = 60 V (DC)
•	 temperatura d‘impiego:
•	Classe A, -40 °C fino + 85 °C
•	non contiene silicone, cadmio o 

piombo
•	non idoneo per impianti civili ed 

industriali

Versione: matassa (FLY)
sezione [mm2] Ø esterno [mm] nero rosso marrone blu

Art. Art. Art. Art.
6,0 4,7 0770 111 0770 111 0 0770 111 9 0770 111 00
10,0 6,3 0770 111 2 0770 111 21 0770 111 22 –
16,0 7,3 0770 111 3 0770 111 301 – –
25,0 9,1 0770 112 0770 112 301 – –
35,0 11,0 0770 113 0770 113 301 – –
50,0 12,6 0770 113 5 0770 113 501 – –
70,0 14,8 0770 113 7 0770 113 701 – –

Dimensioni: largh. 53,5 cm, prof. 36,5 cm

Distanziale per dischi
Art. 0956 109 04

Supporto portabobina
Art. 0956 109 03

Disco portabobina, piccola
Art. 0956 109 01

Sbobinatore universale piccolo, vuoto, per 
bobine di cavi elettrici, completo di 8 dischi 
portabobina e 5 supporti portabobina
Art. 0956 109


