1121/© by Wirth ltalia Srl/Riproduzione vietata/006714

ww WURTH

ZEBRA SOLAR - GAMMA PER ILFISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Vantaggio di Zebra SOLAR: ganci verticali con asola che consentono la regolazione del profilo. Zigrinatura
su ganci e profilato per una maggior tenuta! Basta unire le parti zigrinate del gancio e del profilato e col-
legarli tramite la vite testa a martello, fatto! | sistemi sul mercato necessitano di infilare il profilo per tutta
la sua lunghezza nel gancio e di serrare la vite nella parte inferiore. Visto che I'operazione di montaggio
avviene sul tetto, il nostro sistema & molto piu comodo e veloce!

GANCIO UNIVERSALE REGOLABILE

regolazione
fino a 20 mm

N

170-185

45-60

100

0000

Resistenza di progetto (R )
- pressione perpendicolare all'inclinazione del tetto: 1,5 kN = 150 kg
- pressione parallela all'inclinazione del tetto: 0,7 kN = 70 kg

- trazione perpendicolare all'inclinazione del tefto: - 1,5 kN =-150 kg
Carichi massimi consigliati

- pressione perpendicolare all'inclinazione del tetto: 1,0 kN = 100 kg
- pressione parallela all'inclinazione del tetto: 0,47 kN = 47 kg

- trazione perpendicolare all'inclinazione del tetto: - 1,0 kN =-100

GANCIO VARIO REGOLABILE

Art. 0865 994 8

per il fissaggio di profilati Zebra SOLAR 39x37, 47x37,
60x37 e 70x44 in orizzontale (posa di pannelli in verticale)

in alluminio (EN - AW 6082 - T6)

gancio verticale con zigrinatura per un ottimo fissaggio tra
profilato e gancio

regolabile in altezza tramite le due asole

regolabile in orizzontale (serrare la vite di regolazione con
una coppia di serraggio di 20 - 25 Nm)

piastra base con fori & 7 mm

premontato - completo di:

@ vite a testa martello M8x25 mm in acciaio inox A2
® dado esagonale flangiato con zigrinatura sottotesta

DIN 6921, acciaio inox A2

® vite TE flangiata, M10x20 mm in acciaio inox A2
@ dado quadro DIN 562, M10 in acciaio inox A2

fissaggio consigliato:
- 3 viti ASSY 4.0 6 x 100 mm in acciaio inox A2
(Art. 0187 760 100)

regolazione
fino a 30 mm

111

Resistenza di progetto (R))

- pressione perpendicolare all'inclinazione del tetto: 1,5 kN = 150 kg

- pressione parallela all'inclinazione del tetto: 0,7 kN = 70 kg

- trazione perpendicolare all'inclinazione del tefto: - 1,5 kN =-150 kg
Carichi massimi consigliati

- pressione perpendicolare all'inclinazione del tetto: 1,0 kN = 100 kg

- pressione parallela all'inclinazione del tetto: 0,47 kN = 47 kg

- trazione perpendicolare all'inclinazione del tefto: - 1,0 kN =-100 k

Art. 0865 994 851

per il fissaggio di profilati Zebra SOLAR 39x37, 47x37,
60x37 e 70x44 in verticale (posa di pannelli in orizzontale)
oppure in orizzontale (posa di pannelli in verticale)

in alluminio (EN - AW 6082 - Té)

gancio verticale con zigrinatura per un’oftimo fissaggio tra
profilato e gancio

regolabile in altezza tramite le due asole

regolabile in orizzontale e verticale

piastra base con fori @ 9 mm

gancio specifico per tegola Vario

premontato - completo di:

() vite a testa martello M8x25 mm in acciaio inox A2
@ dado esagonale flangiato con zigrinatura sottotesta

DIN 6923

® vite TE flangiata M10x25 mm DIN 6921 in acciaio

inox A2

@ dado quadro DIN 562, M10 in acciaio inox A2

vite testa tonda M8x25 mm DIN 603 in acciaio inox
A2

fissaggio consigliato:
- 2 viti ASSY 4.0 8 x 100 mm in acciaio inox A2
(Art. 0181 818 100)
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