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Resistenza di progetto (Rd) 
– pressione perpendicolare all’inclinazione del tetto: 1,05 kN ≃ 105 kg 
– pressione parallela all’inclinazione del tetto: 0,65 kN ≃ 65 kg
– trazione perpendicolare all’inclinazione del tetto:  - 0,75 kN ≃ -75 kg
Carichi massimi consigliati 
– pressione perpendicolare all’inclinazione del tetto: 0,70 kN ≃ 70 kg 
– pressione parallela all’inclinazione del tetto: 0,44 kN ≃ 44 kg
– trazione perpendicolare all’inclinazione del tetto:  - 0,50 kN ≃ -50 kg

GANCIO VARIO PER TEGOLE 
RIALZATE

Art. 0865 995 85

ZEBRA SOLAR - GAMMA PER IL FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

per il fissaggio di profilati Zebra SOLAR 39x37, 47x37, 
60x37 e 70x44 in verticale (posa di pannelli in orizzontale)  
oppure in orizzontale (posa di pannelli in verticale)

•	 in alluminio (EN - AW 6082 T6)
•	gancio verticale con zigrinatura per un ottimo fissaggio 

tra profilati e gancio
•	piastra zigrinata regolabile tra angolo e gancio base per 

un ottima tenuta
•	 regolabile in orizzontale e in verticale
•	piastra base con fori per fissaggi Ø 11 mm e Ø 7 mm
•	premontato – completo di:

vite a testa martello M8x25 mm in acciaio inox A2
dado esagonale flangiato con zigrinatura sottotesta 
DIN 6923
vite testa tonda M8x25 DIN 603 in acciaio inox A2

•	fissaggio consigliato:
	 - viti Assy 4.0 6 x 100 mm in acciaio inox A2 
	   (Art. 0187 760 100)
	 - o barre filettate M10 con resina bicomponente

per il fissaggio di profilati Zebra SOLAR 39x37, 47x37, 
60x37 e 70x44 in orizzontale (posa di pannelli in verticale) 
 
•	 in acciaio inox A2
•	gancio verticale con zigrinatura per un ottimo fissaggio 

tra profilato e gancio
•	 regolazione in verticale fino a 25 mm
•	piastra base con fori Ø 7 mm
•	premontato – completo di:
	      vite testa martello M8 x 25 mm in acciaio inox A2
	     dado esagonale M8 in acciaio inox A2

•	fissaggio consigliato:
	 - 3 viti ASSY 4.0 6 x 100 mm in acciaio inox A2 
	  (Art. 0187 460 100)
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Resistenza di progetto (Rd) 
– pressione perpendicolare all’inclinazione del tetto: 1,05 kN ≃ 105 kg 
– pressione parallela all’inclinazione del tetto: 0,59 kN ≃ 59 kg
– trazione perpendicolare all’inclinazione del tetto:  - 1,05 kN ≃ -105 kg 

Carichi massimi consigliati 
– pressione perpendicolare all’inclinazione del tetto: 0,70 kN ≃ 70 kg 
– pressione parallela all’inclinazione del tetto: 0,39 kN ≃ 39 kg
– trazione perpendicolare all’inclinazione del tetto:  - 0,70 kN ≃ -70 kg

GANCIO PER TEGOLE PIANE Art. 0865 996 82
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